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Nr. Ind. mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm cm2 kN kg/m Nr.

548 GLX 1 25,400 1 17,02 25,40 25,60 15,88 8,28 - 24,0 5,4 36,1 2,10 85,0 3,29 4,7,11,111
D548 GLX 1 25,400 1 17,02 25,40 25,60 15,88 8,28 31,88 24,0 5,4 68,0 4,21 170,0 6,59 4,7,11,111
T548 GLX 1 25,400 1 17,02 25,40 25,60 15,88 8,28 31,88 24,0 5,4 99,9 6,31 270,0 8,50 4,7,11,111
563 GLX 1 31,750 1 1/4 19,56 29,00 29,20 19,05 10,19 - 26,4 6,1 43,2 2,95 123,0 4,13 4,7,11,111
D563 GLX 1 31,750 1 1/4 19,56 29,00 29,20 19,05 10,19 36,45 26,4 6,1 79,0 5,91 240,0 8,03 4,7,11,111
T563 GLX 1 31,750 1 1/4 19,56 29,00 29,20 19,05 10,19 36,45 26,4 6,1 116,0 8,87 350,0 11,66 4,7,11,111
596 R 38,100 1 1/2 25,40 37,90 38,20 25,40 13,50 - 36,0 6,6 53,4 5,12 200,0 7,10 4,7,111
596 SX 38,100 1 1/2 25,40 39,90 40,20 25,40 14,63 - 36,0 6,6 56,5 5,84 235,0 8,20 4,7,111
50 HX 14 15,875 5/8 9,40 14,60 14,73 10,16 5,08 - 15,0 4,1 23,4 0,75 33,4 1,18 4,7,11
60 HX 14 19,050 3/4 12,57 19,45 19,60 11,91 5,94 - 18,0 4,6 28,9 1,16 50,0 1,94 4,7,11
80 HX 14 25,400 1 15,75 24,28 24,49 15,88 7,92 - 24,1 5,4 37,0 1,92 75,6 3,04 4,7,111
100 HX 14 31,750 1 1/4 18,90 29,10 29,30 19,05 9,53 - 30,1 6,1 44,0 2,77 113,4 4,25 4,7,111

1 mit geraden Laschen   14 Reihe HX mit verstärkten Laschen und Bolzen aus Vergütungsstahl

Angaben für Bestellungen und Anfragen siehe Seite 131. Kettenräder auf Anfrage.

Hochdauerfeste Spezialketten / Powerketten

Dreifachketten

Zweifachketten

Einfachketten (Typ GL)

Verschlussseite

VerschlussseiteVerschlussseite

Verschlussseite

Einfachketten

Verbindungsglieder: Bezeichnung nach ISO (...)


